
SKF Fryer Bearing Units  
product range



Dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Designation
dynamic static

d D B s1 C C C0 Pu

mm kN kN –

20 47 31 18,3 14 10,8 6,55 0,28 YAR 204-2FGR/HVVG268
25 52 34,1 19,8 15 11,9 7,8 0,335 YAR 205-2FGR/HVVG268
30 62 38,1 22,2 18 16,3 11,2 0,475 YAR 206-2FGR/HVVG268

35 72 42,9 25,4 19 21,6 15,3 0,655 YAR 207-2FGR/HVVG268
40 80 49,2 30,2 21 24,7 19 0,8 YAR 208-2FGR/HVVG268
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SKF Fryer Bearing Units product range

d 20 – 40 mm

d 3/4 – 1 1/2 in

Dimensions Basic load ratings Fatigue load limit Designation
dynamic static

d D B s1 C C C0 Pu

in lbf lbf –

3/4 1,85 1,22 0,72 0,55 2 430 1 470 60 YAR 204-012-2FGR/HVVG268
1 2,05 1,34 0,78 0,59 2 680 1 750 80 YAR 205-100-2FGR/HVVG268
1 3/16 2,44 1,5 0,87 0,71 3 660 2 520 110 YAR 206-103-2FGR/HVVG268

1 1/4 2,83 1,69 1 0,75 4 860 3 440 150 YAR 207-104-2FGR/HVVG268
1 3/8 2,83 1,69 1 0,75 4 860 3 440 150 YAR 207-106-2FGR/HVVG268
1 7/16 2,83 1,69 1 0,75 4 860 3 440 150 YAR 207-107-2FGR/HVVG268

1 1/2 3,15 1,94 1,19 0,83 5 550 4 270 180 YAR 208-108-2FGR/HVVG268



Dimensions Basic load rating Fatigue load 
limit

Designation
  dynamic static

d A B J H L N s1 T C C0 Pu

mm kN kN  –

20 25,8 31 89,7 111,9 60,3 11,1 18,3 32,6 10,8 6,55 0,28 FYTWR 20 YTVR/VG268
25 29,4 34,1 98,8 123,8 69,9 12,7 19,8 36,5 11,9 7,8 0,335 FYTWR 25 YTVR/VG268
30 34,1 38,1 116,7 141,3 79,4 12,7 22,2 42 16,3 11,2 0,475 FYTWR 30 YTVR/VG268

35 35,7 42,9 130,2 155,6 92,1 14,3 25,4 46 21,6 15,3 0,655 FYTWR 35 YTVR/VG268
40 38,9 49,2 143,7 171,5 101,6 14,3 30,2 53,2 24,7 19 0,8 FYTWR 40 YTVR/VG268
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SKF Fryer Bearing Units product range

d 20 – 40 mm

d 3/4 – 1 1/2 in

Dimensions Basic load rating Fatigue load 
limit

Designation
 dynamic static

d A B J H L N s1 T C C0 Pu

in lbf lbf –

3/4 1,02 1,22 3,53 4,41 2,37 0,44 0,72 1,28 2 430 1 470 60 FYTWR 3/4 YTVR/VG268
1 1,16 1,34 3,89 4,87 2,75 0,5 0,78 1,44 2 680 1 750 80 FYTWR 1. YTVR/VG268
1 3/16 1,34 1,5 4,59 5,56 3,13 0,5 0,87 1,65 3 660 2 520 110 FYTWR 1.3/16 YTVR/VG268

1 1/4 1,41 1,69 5,13 6,13 3,63 0,56 1 1,81 4 860 3 440 150 FYTWR 1.1/4 YTVR/VG268
1 3/8 1,41 1,69 5,13 6,13 3,63 0,56 1 1,81 4 860 3 440 150 FYTWR 1.3/8 YTVR/VG268
1 7/16 1,41 1,69 5,13 6,13 3,63 0,56 1 1,81 4 860 3 440 150 FYTWR 1.7/16 YTVR/VG268

1 1/2 1,53 1,94 5,66 6,75 4 0,56 1,19 2,09 5 550 4 270 180 FYTWR 1.1/2 YTVR/VG268
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